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1916 yılında Japonya’nın Tokyo kentinde kurulan firmamız, rulmanlar, lineer teknoloji bileşenleri 
ve otomotiv ürünleri alanında dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer almaktadır. Rulmanlar 
ve vidalı miller alanında pazar lideriyiz. EMEA bölgesinde 11 ülkede satış ofislerimiz, şubelerimiz, 
Ar-Ge merkezlerimiz ve üretim tesislerimizle faaliyet göstermekteyiz.
Dünya genelinde, her kıtada üretim tesislerimiz, satış ofislerimiz ve teknoloji merkezlerimizle 
faaliyet göstermekteyiz.

PREMIUM MARKA SÖZÜ:  
1916’DAN BERİ YENİLİK

EMEA
– Fransa
– Almanya
– İtalya
– Orta Doğu
– Hollanda
– Polonya
– Romanya
– İspanya
– �Güney Afrika  

Cumhuriyeti
– Türkiye
– Büyük Britanya

2.900 Avrupalı ​​çalışanımız 2024 yılında yaklaşık  
587 milyon avroluk satış gerçekleştirdi.

Dünya çapında 24.000 çalışanımızla geçen yıl  
4,9 milyar avronun üzerinde satış gerçekleştirdik.

587 
milyon €

4,9 
milyar € 

EMEA DÜNYA

2,900
çalışan

24.000
çalışan



HAREKETTE UZMANLIK: NSK’NIN POMPA 
VE KOMPRESÖRLERDEKİ KANITLANMIŞ 
TEKNİK BİLGİSİ

Santrifüj Pompalar Kriyojenik Pompalar

İÇME SUYU POMPALAMA

HVAC SİSTEMLERİNDE SOĞUTMA SIVISININ SIKIŞTIRILMASI

LNG POMPALAMA

TÜM ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA VAKUM OLUŞTURMA

Rulman ürünlerimizi 
inceleyin ve daha 
fazla bilgi için yerel 
NSK Satış ofisinizle 
iletişime geçin.

Vidalı Kompresörler Vakum Pompaları

Lider pompa ve kompresör üreticilerine küresel bir tedarikçi olarak NSK, müşterilerinin maliyetleri 
düşürmelerine ve üretim verimliliğini artırmalarına nasıl yardımcı olacağını biliyor. Sektör, arızalar 
arasındaki ortalama süreyi artırmak ve maliyetli duruş sürelerini en aza indirmek için yüksek 
performanslı rulmanlar talep ediyor.
Özellikle pompalar, zorlu koşullar altında eksenel, radyal veya birleşik yükleri taşıyabilen rulmanlara ihtiyaç 
duyarken, kompresörler verimliliği korumak için yüksek yükler altında hassas rotor konumlandırması gerektirir. 
Bu durum, kompakt, uzun ömürlü ve son derece güvenilir bileşenlere ihtiyaç duyulmasına neden olur.
NSK, özellikle bu zorlukların üstesinden gelmek için patentli L-PPS kafesli silindirik makaralı ve HPS açısal 
temaslı bilyalı rulmanlar dahil olmak üzere gelişmiş çözümler geliştirmiştir. Yerel uygulama mühendislerimiz, 
her proje aşamasında özel çözümler sunmak için OEM AR-GE ekipleriyle yakın bir şekilde çalışmaktadır.
Pompa ve kompresör sektöründe, çeşitli tanınmış müşteriler, sorunsuz ve güvenilir bir çalışma 
sağlamak için NSK rulmanlarına güvenmektedir.
NSK ürünlerinin kullanıldığı pompa ve kompresörlere kısaca bakalım:
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SANTRİFÜJ POMPALAR, su ve atık su yönetimi gibi birçok endüstride, sıvıları hızlı ve verimli 
bir şekilde hareket ettirmek için yaygın olarak kullanılır. Çark adı verilen ve sıvıya enerji katan bir 
bileşeni döndürerek çalışırlar. Sıvı, çarkın gözüne akar ve çark döndükçe santrifüj kuvvetiyle dışarı 
doğru itilerek hızı artar. Bu artan hız, pompa gövdesi içinde basınca dönüştürülerek sıvının boru 
sistemine iletilmesini sağlar.

Santrifüj Pompalar için NSK Rulman Çözümleri:

Özellikler:
- Yüksek yük kapasitesi
- Yüksek devir hızı
- �Yüksek hassasiyet ve 

evrensel uyum
- �Kafes malzemesi PPS 

(T7), pirinç (MR), çelik 
ve poliamid (T85) olarak 
mevcuttur.

Açısal Temaslı 
Bilyalı Rulmanlar

Özellikler:
- �Yüksek mukavemetli 

ve aşınmaya dayanıklı 
işlenmiş pirinç kafes

- �Tek parça kafes, titreşim 
altında daha yüksek 
mukavemet sağlar

- �Özel kafes cep profili, 
makaralara kılavuzluk eder

- �Geniş kafes cep köşeleri, 
kafes üzerindeki gerilim 
yoğunluğunu azaltır

- �Kenar yükleri oluşumunu 
azaltmak için özel makara 
bombesi

- ISO standart boyutları 
- �T7 Kafes (PPS Kafes) ile 

de mevcuttur

Silindirik Makaralı 
Rulmanlar

Özellikler:
- Yüksek yük kapasitesi
- Yüksek hız kapasitesi
- Düşük tork
- �C3 boşluk (API610 

standardına göre)

Sabit Bilyalı  
Rulmanlar

Özellikler:
- �Rulman çeliğine 

yapışmayı sağlamak 
için plazma yöntemiyle 
püskürtülmüş alüminyum 
esaslı seramik kaplama 
malzemesi

- �Özel akrilik reçine ile 
kaplanmış kaplama

- �Uzun yorulma ömrü için 
özel çelikten üretilmiş 
rulman

- �Yüksek hızlarda çalışma 
için yüksek kaliteli 
bilyalar

- �Özel yuvarlanma yolları
- �Açık tip, C3 radyal iç 

boşluklu

Santrifüj pompaların yanında 
kullanılan elektrik motorları 
için Rulman Çözümleri:
Seramik Kaplamalı İzoleli 
Bilyalı Rulmanlar - HDY2



KRİYOJENİK POMPALAR, sıvı doğal gaz, sıvı azot ve sıvı hidrojen gibi son derece soğuk 
sıvıları taşımak için tasarlanmış özel cihazlardır. Bu düşük sıcaklıktaki sıvıları buharlaştırmadan hareket 
ettiren bir basınç farkı oluşturarak çalışırlar. Kriyojenik pompalar, endüstriyel gaz tedariki ve enerji gibi, 
kriyojenik sıvıların güvenli ve verimli bir şekilde taşınması ve depolanması için ultra düşük sıcaklıkların 
korunmasının önemli olduğu sektörlerde hayati önem taşır.

Kriyojenik Pompalar için NSK Rulman Çözümleri:

Özellikler:
- Eksenel yük koşullarına uygundur
- Paslanmaz çelikten üretilmiştir 
- Paslanmaz çelik veya seramik bilye 
- �Özel kafes malzemesi, kriyojenik ortamlarda (-252 °C’ye kadar) aşınma direnci ve 

kendi kendini yağlama sağlar

Özellikler:
- Paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Paslanmaz çelik veya seramik bilyeler
- �Özel kafes malzemesi, kriyojenik ortamlarda (-252 °C’ye kadar) aşınma direnci 

ve kendi kendini yağlama sağlar

PTFE Kafesli Bilyalı Rulmanlar

PTFE Kafesli Açısal Temaslı Bilyalı Rulmanlar
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VİDALI KOMPRESÖRLER, genellikle endüstriyel uygulamalarda kullanılan hava veya gazların 
verimli, sürekli ve güvenilir bir şekilde sıkıştırılmasını sağlar. Loblar ve gövdeler arasında gazı hapsetmek için 
iki vida benzeri rotor kullanarak çalışırlar ve rotor uzunluğu boyunca deşarj ucuna doğru hareket ederken gazı 
kademeli olarak sıkıştırırlar. Soğutma veya iklimlendirme uygulamalarına yönelik kompresörler için NSK’nın 
orijinal L-PPS reçine kafesini öneriyoruz. L-PPS, kimyasallara dayanıklıdır ve soğutucu akışkanlara, soğutucu 
yağlara ve yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında daha yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık sunar. Denizcilik 
endüstrisi, petrol ve gaz ve ağır hizmet tipi kamyon taşımacılığı gibi sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
tasarlanmış kaydırmalı, kök ve pençe kompresörler için de benzer çözümler mevcuttur.

Yağsız Vidalı Kompresörler için NSK Rulman Çözümleri:

Özellikler:
- Hem radyal hem de eksenel yükleri destekleyebilir
- Moment yükleri taşıyabilir
- Yüksek kapasite ve yüksek hız
- Çelik veya seramik bilyalar
- �T7 Kafes (PPS Kafes) ile de mevcuttur

Özellikler:
- �Yüksek mukavemetli ve aşınmaya dayanıklı işlenmiş pirinç kafes
- �Tek parça kafes, titreşimli koşullar altında daha yüksek 

mukavemet sağlar
- �Özel kafes cep profili, silindirleri yönlendirmeye yardımcı olur
- �Geniş cep köşeleri, kafes üzerindeki gerilim 

konsantrasyonlarını azaltır
- �Kenar yükleri oluşumunu azaltmak için özel makara profili
- ISO standart boyutları
- T7 Kafes (PPS Kafes) ile de mevcuttur

Pirinç Kafesli Açısal Temaslı Bilyalı Rulmanlar Silindirik Makaralı Rulmanlar



VAKUM POMPALARI, kapalı bir alandan hava veya gaz moleküllerini uzaklaştırarak kısmi 
veya tam bir vakum oluşturarak çalışır. Bu pompalar havacılık, yarı iletken, tıp ve gıda-içecek 
uygulamalarında kullanılır. Tiplerine (döner kanatlı, vidalı, turbomoleküler vb.) bağlı olarak mekanik yer 
değiştirme, difüzyon veya sürüklenme gibi çeşitli prensiplerle çalışırlar.

Vakum Pompaları için NSK Rulman Çözümleri:

Özellikler:
- Dönme önleyici dış halka
- Yüksek sıcaklık uygulamaları için seramik bilyalar ve özel ısıl işlem
- �Özel Vakum Gresi
- �Özel contalar

Özellikler:
- Yüksek yük kapasitesi
- Yüksek devir hızı
- Yüksek hassasiyet ve evrensel uyum
- �Masif ve PPS kafes seçenekleri mevcuttur
- �Özel vakum gresi
- Yüksek sıcaklık uygulamaları için seramik bilyalar ve özel ısıl işlem

Açısal Temaslı Bilyalı Rulmanlar

Bilyalı Rulmanlar - Sürünmesiz
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NSK SALES OFFICES
EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA

France
NSK France S.A.S. 
Quartier de l’Europe 
2, rue Georges Guynemer 
78283 Guyancourt Cedex 
Tel. +33 (0) 1 30573939 
info-fr@nsk.com
nsk.com/eu-fr/

Germany, Austria, Benelux
Switzerland, Nordic
NSK Deutschland GmbH 
Harkortstraße 15 
40880 Ratingen 
Tel. +49 (0) 2102 4810 
info-de@nsk.com
nsk.com/eu-de/

Italy
NSK Italia S.p.A.
Via Garibaldi, 215
20024 Garbagnate 
Milanese (MI)
Tel. +39 02 995 191
info-it@nsk.com
nsk.com/eu-it/

Middle East
NSK Bearings Gulf Trading Co. 
JAFZA View 19, Floor 24 Office 2/3
Jebel Ali Downtown, 
PO Box 262163
Dubai, UAE 
Tel. +971 (0) 4 804 8205
info-me@nsk.com
nsk.com/eu-en/

Poland & CEE
NSK Polska Sp. z o.o. 
Warsaw Branch 
Ul. Migdałowa 4/73 
02-796 Warszawa 
Tel. +48 22 645 15 25 
info-pl@nsk.com
nsk.com/eu-pl/

Romania
NSK Europe Limited Maidenhead  
- Sucursala Ploiesti
Bdul Republicii, 178 
100072 Ploiesti
Tel. +40 344 803 210
info-ro@nsk.com
nsk.com/eu-en/

South Africa
NSK South Africa (Pty) Ltd.
25 Galaxy Avenue 
Linbro Business Park
Sandton 2146 
Tel. +27 (011) 458 3600
nsk-sa@nsk.com
nsk.com/eu-en/

Spain
NSK Spain, S.A.
C/ Via Augusta 85, planta 3 A
08174 Sant Cugat del Vallés
Tel. +34 646 313 506
info-es@nsk.com 
nsk.com/eu-es/

Turkey
NSK Rulmanları Orta Doğu Tic. Ltd. Şti. 
Cevizli Mah. D-100 Güney Yan Yol 
Kuriş Kule İş Merkezi No:2 Kat:4 
Kartal - Istanbul 
Tel. +90 216 5000 675 
turkey@nsk.com
nsk.com/eu-tr/

UK
NSK UK Ltd. 
Northern Road, Newark 
Nottinghamshire NG24 2JF
Tel. +44 (0) 1636 605123 
info-uk@nsk.com
nsk.com/eu-en/


