
X1シール付きボールねじ

■特 長
１．高い防塵性
NSKの標準シールに対して異物通過率を1/30に低減し、
工作機械の長寿命化に貢献します。

２．グリース保持性能が向上

３．低トルクシール

給脂量の削減が可能であり、グリース飛散の抑制にも効果的です。
自動給脂時に、より効果を発揮します。

シール形状の最適化により、シールによるトルクを低減しました。

防塵とグリース密封の２つの機能を備えた新開発の接触シールを
装着。両機能の向上により、工作機械の長寿命化と環境負荷の低減
に貢献します。

■特 長
１．高い防塵性
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X1シール付きボールねじ

●構造
防塵シールと、グリース密封シールを組合わせた2枚シール構造
としています。標準シールに比べ、防塵性とグリース保持性が向上
し、給脂量の削減も可能です。また、シール形状の最適化により、
シールによる発熱を低減しています。

●適用範囲
高速工作機械用ボールねじ HMS型　ナット形式：ZFRC
 HMD型　ナット形式：EM
  BSS型　ナット形式：BSS
  こま式　  ナット形式：ZFD
※上記以外の仕様はNSKにご相談ください。
　X1シールを装着可能な最小ナット外径は表1となります。

●精度等級・すきま
JIS規格：C3、C5級
軸方向すきま：0（オフセット予圧）
※上記以外の仕様はNSKにご相談ください。

●設計上の注意
ボールねじ部は片側切り通しとしてください。
X1シール装着品のトルクアップは15～35N・cmとなります。
ねじ軸の最大長さは2900mmとなります。

●シリーズ構成

備考１.ナットの形状・寸法につきましては、精機製品総合カタログCAT.No.3162をご参照下さい。
備考2. 上記以外の軸径とリードをご要望の場合は、NSKにご相談下さい。　

HMS型 HMD型 BSS型 こま式

お問い合わせは、下記の販売店またはNSKへ

この印刷物は環境に配慮した用紙・印刷方法を採用しています。
このカタログの内容については、技術的進歩及び改良に対応するため製品の外観、仕様などは予告なしに
変更することがあります。なお、カタログの制作には正確を期するために細心の注意を払いましたが、
誤記脱漏による損害については責任を負いかねます。

無断転載を禁ずる
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www.nsk.com0120-502-260お客様ご相談室 「コールセンター」

■ボールねじ仕様
X1シール付きボールねじ

使用上の注意 使用温度範囲 60℃（ナット外径温度）
 接触を禁ずる薬品類…ヘキサン、シンナー等の脱脂力を持つ有機溶剤、白灯油、
 　　　　　　　　　　防せい油(白灯油成分を有する)中への長期間の放置

標準シール

異物通過率試験の結果
異物通過率 ％

グリース漏れ試験の結果
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X1シール

軸　径 ： 40mm
リード ： 20mm
異　物 ： 鉄粉・グリース混合物
  粒径39～89µmをねじ軸に塗付
回転数 ： 100min-1
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軸　径 ： 40mm
リード ： 20mm
グリース ： AS2
回転数 ： 2 000min-1

標準シール

X1シール

異物の通過率が1/30に低減防塵性能

グリースの漏れ量が減少グリース保持性能

軸径32mm 56mm （68mm）

軸径40mm 70mm （68mm）

軸径45mm 75mm （73mm）

軸径50mm 82mm （78mm）

表1  X1シールを装着可能な最小ナット外径

　　リード
軸径   　　

HMS型 HMD型 BSS型 こま式

5 8 10 12 16 20 30 5 10 20 5 6 8 10 20

32 ● ● ●

40 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

45 ● ● ●

50 ● ● ● ● ● ● ● ●

( )はこま式に適用


